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Installation Guide 
Guía de instalación / Guide d'installation 
Installationsanleitung / Guida all'installazione 

B156 / B156E Series
Serie B156 / B156E
Série B156 / B156E
B156 / B156E-Serie
Serie B156 / B156E

DisplayPort Multi-Monitor Splitters 
and Extenders
Divisores y extensores DisplayPort  
para múltiples monitores
DisplayPort Multi-Monitor Splitters  
et Extendeurs
DisplayPort Multi-Monitor Splitter  
und Extender
DisplayPort Multi-Monitor Splitters  
ed estensori
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Key
Clave / Légende / Schlüssel / Principale

Español

Français

Cable connections
1 Up to 230 ft. (70 m) Cat6 solid 

cable at 4K / 60 Hz
2 Up to 15 ft. (4.5 m) 28 AWG HDMI 

2.0 cable at 4K / 60 Hz
3 Up to 15 ft. (4.5 m) 28 AWG 

DisplayPort cable at 4K / 60 Hz
4 Up to 15 ft. (4.5 m) 26 AWG 

DisplayPort cable at 8K / 60 Hz

5 Up to 9 ft. (2.7 m) 28 AWG 
DisplayPort cable at 8K / 60 Hz

Connected componenets
A  DisplayPort Source

B  Monitor

C  TV

Conexiones de Cables
1 Hasta 70 m (230 pies) Cable sólido 

Cat6 a 4K / 60 Hz
2 Hasta 4.5 m (15 pies) Cable HDMI 

de calibre 28 AWG 2.0 a 4K / 60 Hz
3 Hasta 4.5 m (15 pies) cable 

DisplayPort de calibre 28 AWG a 
4K / 60 Hz

4 Hasta 4.5 m (15 pies) cable 
DisplayPort de calibre 26 AWG a 
8K / 60 Hz

5 Hasta 2.7 m (9 pies) Cable 
DisplayPort de calibre 28 AWG, 
Compatible con 8K / 60Hz

Componentes conectados
A  Fuente de DisplayPort

B  Monitor

C  Televisión

Connexions de câble
1 Jusqu’à 70 m (230 pi.), câble solide 

Cat6 à 4K / 60 Hz
2 Jusqu’à 4,5 m (15 pi.), câble HDMI 

2.0 28 AWG à 4K / 60 Hz
3 Jusqu’à 4,5 m (15 pi.), câble 

DisplayPort 28 AWG à 4K / 60 Hz
4 Jusqu’à 4,5 m (15 pi.), câble 

DisplayPort 26 AWG à 8K / 60 Hz

5 Jusqu’à 2,7 m (9 pi.), câble 
DisplayPort 28 AWG à 8K / 60 Hz

Composants connectés
A  Source DisplayPort

B  Moniteur

C  Télévision
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Key
Clave / Légende / Schlüssel / Principale

Deutsch
Kabelverbindungen
1 Bis zu 70 m (230 ft.) Cat6-

Volldrahtkabel bei 4K / 60 Hz
2 Bis zu 4,5 m (15 ft.) HDMI-2.0-28-

AWG-Kabel bei 4K / 60 Hz
3 Bis zu 4,5 m (15 ft.) DisplayPort-28-

AWG-Kabel bei 4K / 60 Hz
4 Bis zu 4,5 m (15 ft.) DisplayPort-26-

AWG-Kabel bei 8K / 60 Hz

5 Bis zu 2,7 m (9 ft.) DisplayPort-28-
AWG-Kabel bei 8K / 60 Hz

Verbundene Komponenten
A  DisplayPort-Quelle

B  Bildschirm

C  Fernseher

Collegamenti via cavo
1 Fino a 70 m (230 piedi) di cavo 

solido Cat6 a 4K / 60 Hz
2 Fino a 4,5 m (15 piedi) di cavo  

28 AWG HDMI 2.0 a 4K / 60 Hz
3 Fino a 4,5 m (15 piedi) di cavo  

28 AWG DisplayPort a 4K / 60 Hz
4 Fino a 4,5 m (15 piedi) di cavo  

26 AWG DisplayPort a 8K / 60 Hz

5 Fino a 2,7 m (9 piedi) di cavo  
28 AWG DisplayPort a 8K / 60 Hz

Componenti connessi
A  Sorgente DisplayPort

B  Monitor

C  TV

Italiano
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B156-002-8K

Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

DC 5V,3A INPUT RESETINPOWER

OUTPUT 1 OUTPUT 2

4 / 5

33

A

B B
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DC 5V,3A INPUT RESETINPOWER

OUTPUT 1 OUTPUT 2

B156-002-H8K

Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

4 / 5

22

A

C C
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Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

DC 5V,3A INPUT RESETINPOWER

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3

B156-003-8K

3 33

A

B B B

4 / 5
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DC 5V,3A INPUT RESETINPOWER

OUTPUT 1 OUTPUT 3OUTPUT 2

Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

B156-003-H8K

2 22

A

C C C

4 / 5
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Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

B156E-002-8K-K

INPUT RESETINPOWER DC 24V,1A

OUTPUT 2OUTPUT 1

11

A

B B

4 / 5
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Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

B156E-002-H8K-K

INPUT RESETINPOWER DC 24V,1A

OUTPUT 2OUTPUT 1

11

A

C C

4 / 5
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Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

B156E-003-8K-K

INPUT RESETINPOWER DC 24V,1A

OUTPUT 2 OUTPUT 3OUTPUT 1

11 1

A

B BB

4 / 5
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Installation
Instalación / Installation / Installation / Installazione

B156E-003-H8K-K

INPUT RESETINPOWER DC 24V,1A

OUTPUT 2 OUTPUT 3OUTPUT 1

11 1

A

C CC

4 / 5
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Package Contents 
Contenido del Empaque / Contenu du carton d'emballage / 
Paketinhalt / Contenuto della confezione

English
External Power 

Supply
International 
Plug Adapter

MST Hub/
Splitter

Mounting 
Hardware Pigtail Receiver

Español
Fuente de 

Energía Externa

Adaptador 
de Clavijas 

Internacionales Hub/Divisor MST
Accesorios de 

Instalación Receptor Flexible

Français

Alimentation 
électrique 
externe

Adaptateur 
de fiche 

international MST Hub/Splitter
Matériel de 

montage Récepteur pigtail

Deutsch
Externe 

Leistungsversorgung
Internationaler 

Stecker-Adapter
MST Nabe/

Splitter Montageteile Pigtail Receiver

Italiano
Alimentazione 

esterna

Adattatore 
internazionale 

per plug-in Hub/splitter MST
Hardware di 
montaggio

Ricevitore a 
spirale

B156-002-8K 1 1 1 1 -
B156-003-8K 1 1 1 1 -
B156-002-H8K 1 1 1 1 -
B156-003-H8K 1 1 1 1 -
B156E-002-8K-K 1 1 1 1 2
B156E-003-8K-K 1 1 1 1 3
B156E-002-H8K-K 1 1 1 1 2
B156E-003-H8K-K 1 1 1 1 3
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